
Vierkantmuttern

BN 147

Werkstoff Stahl

Festigkeitsklasse 6 / 5 / 4 (≤ M5 Klasse 6 /
≤ M16 Klasse 5 /
> M16 Klasse 4)

Oberfläche verzinkt-blau

M10; M12: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage, M4; M20; M24: in DIN 557 nicht enthalten

Artikelnummer d1 e~ s m

8236739 M4 8,6 7 3,2

1092634 M5 11,3 8 4

1092642 M6 14,1 10 5

1092650 M8 18,4 13 6,5

1092669 M10 24 17 8

1092677 M12 26,9 19 10

1429620 M16 33,9 24 13

1429639 M20 37,9 30 16

8251010 M24 45,5 36 19


